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TDK-Lambda

Produkt-Merkmale

e Fur den Einsatz in 48Vdc Netzwerken
* Nennstrom bis 50A

e Ersatz fur die MBS48 Serie

e Konform mit EN, UL, CSA, RoHS

Spezifikationen

* Eingangs-Spannung bis 76Vdc

* Betriebstemperatur-Bereich -35°C bis +85°C
* Metallgeh&use, Schraubanschlusse

e Kompakte Bauform
(LxBxH)70x60x 30 mm

Typische Einsatzbereiche

e Telekommunikation
¢ 48Vdc Verteilernetze
e Auch als externes Ausgangsfilter verwendbar

STDK

Product Highlights

* For use with 48Vdc networks

e Current rating 50A

* Replace the MBS48 series

e Conform to EN, UL, CSA, RoHS

Key Specifications

* Input voltage up to 76Vdc

* Operating temp. -35° to +85°C

* Metallic case, Stud terminals

* Small size (L x I x H) 70 x 60 x 30 mm

Typical Applications

e Communications
¢ 48Vdc distributed networks
¢ Also used as external output filters

For more information about TDK-Lambda: www.emea.tdk-lambda.com
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