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TDK-Lambda

Caratteristiche del prodotto

Basso rumore udibile

Disponibili varie opzioni di standby e
controllo

Adatto per applicazioni industriali e medicali
Isolamento BF medicale

Caratteristiche principali

Potenza di uscita 600-1200W

Ampio range di tensione in ingresso 90 -
264VAC

Modellia 12, 24 e 48VDC
Disponibile opzione PMBus™

Applicazioni tipiche

Test e misurazioni
Broadcast

Apparecchiature sanitarie (ospedaliere,
dentali, cliniche, di monitoraggio e
imaging)

Applicazioni diagnostiche

Product Highlights

Low audible noise

Various standby and control options
available

Suitable for Industrial and Medical
applications

BF ready medical isolation

Key Specifications

600-1200W output power

90 — 264VAC wide input voltage
12, 24 or 48V DC outputs
PMBus™ option available

Typical Applications

Test and measurement
Broadcast

Healthcare (hospital, dental, clinical,
monitoring, imaging)
Diagnostic applications

For more information about TDK-Lambda: www.emea.tdk-lambda.com
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