
Serie DUSH
Gruppi di continuità DC



• Ampio intervallo di tensione in ingresso e in uscita di 10  .. 60 VDC IN and 
10 .. 58 VDC OUT

• Tensioni di carico e batteria disaccoppiate grazie al convertitore DC/DC integrato
• Applicabile con batterie al piombo, al nichel e al litio, nonché con accumulatori 

supercap fino a 1000 Ah
• Protezione continua della batteria grazie al sensore NTC, al monitoraggio del SoC 

e alla misurazione del Ri
• Monitoraggio e controllo del sistema tramite Modbus/RTU con impostazioni 

complete, parametri di misura e di stato.
• Funzionamento semplice tramite display a colori e pulsanti o versione economica 

con indicazione a LED

Questo gruppo di continuità per applicazioni su guida DIN offre un elevato grado di sicurezza 
in caso di interruzione dell'alimentazione. Grazie alle sue caratteristiche complete, il nostro 
DUSH può essere impiegato in una moltitudine di applicazioni nei settori dell'automazione 
industriale, dell'impiantistica, dei sistemi di controllo degli edifici, della tecnologia di prova e 
di misura e della tecnologia dell'informazione e della comunicazione.

Affidabilità di prima classe per applicazioni mission-
critical
Serie DUSH
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Grazie al convertitore DC/DCintegrato, 
le tensioni del carico e della batteria 
fun z ionano in modo disaccoppiato, 
consentendo al DUSH di stabilire nuovi 
standard di flessibilità. La capacità del 
buffer può essere scalata con precisione 
per adattarsi a qualsiasi applicazione. Ad 
esempio, ciò consente di bufferizzare un 
circuito di carico a 24 V utilizzando una 
tensione della batteria di 12 V. Questo aiuta 
a risparmiare spazio e denaro.

Con un'interfaccia MODBUS/RTU di serie, 
il DUSH può essere facilmente collegato 
direttamente al livello di controllo in ambienti 
industriali intelligenti. Oltre 50 valori di stato 
in tempo reale per il monitoraggio, che 
consentono di identificare tempestivamente 
le variazioni di stato o addirittura i guasti. 
Numerosi parametri regolabili rendono 
possibile la completa manutenzione a 
distanza del sistema. Con l'interfaccia utente 
di PowerCMC è possibile visualizzare e 
gestire comodamente queste informazioni.

Grazie al suo display a colorida 1,5", il 
DUSH può essere facilmente configurato 
e gestito. Sono presenti quattro pulsanti 
che consentono una navigazione intuitiva 
nella struttura del menu. Durante i l 
funzionamento, i parametri operativi 
correnti, insieme alle avvertenze o alle 
note, vengono visualizzati in tempo reale. 
Per i sistemi con fattore di forma ridotto o di 
difficile accesso è disponibile una versione 
ottimizzata senza LCD e uscita AUX.

La salute della batteria è il perno di un 
gruppo di continuità. Per questo motivo, 
il DUSH controlla periodicamente la sua 
resistenza interna ed esegue un calcolo 
continuo dello stato di carica e di salute 
della batteria. Un circuito di protezione 
integrato impedisce che la batteria si scarichi 
in profondità durante il funzionamento 
dell'alimentazione di emergenza, causando 
danni irreparabili. Grazie a un sensore di 
temperatura opzionale, la batteria può 
essere caricata a temperatura compensata. 
Questo riduce lo stress e aumenta la 
disponibilità.

IL DISACCOPPIAMENTO OFFRE LA 
MASSIMA FLESSIBILITÀ

LA DISPONIBILITÀ È 
FONDAMENTALE

CHIARO E FACILE DA USARE

UN COLLEGAMENTO UNIVERSALE

U=0,0V
I =0,0A
U=24,0V
I =5,0A
U=11,2V
I =11,7A
U=11,2V
I =1,0A

IN

OUT

AUX

Vantaggi
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DUSH960-1248-0M DUSH960-1248-1M

Tensione in uscita nom. 12 .. 48 VDC

max. 10 .. 58 VDC

Corrente in uscita nom. 20 A

Tensione della batteria nom. 12 .. 48 VDC

max. 10 .. 58 VDC

Tecnologia di accumulo dell'energia Piombo, nichel, litio, supercap
Intervallo di corrente di carica max. 0,5 .. 20 A
Intervallo di corrente di 
scarica max. 0,5 .. 21 A

Tensione di scarica profonda 5 .. 58 VDC

Tempo di mantenimento Configurabile, fino alla soglia di scarica profonda della batteria
Gamma di capacità della 
batteria max. 1 .. 1000 Ah

Tensione in ingresso nom. 12 .. 48 VDC

max. 10 .. 60 VDC

Corrente in ingresso max. 20 A
Potenza in uscita4 max. 960 W
Efficienza di conversione5 min. 98,9%
Perdite di potenza4 max. 10,6 W
Consumo a vuoto6 max. 0,9 W
Durata del servizio min. 174,000h
MTBF messo in servizio/
servizio2 min. 210,000h

Temperatura ambiente nom. -25 .. +50 °Camb

max. -25 .. +70 °Camb

Regolazione del carico ±1%
Derating potenza min. 12W/°Camb

Altitudine operativa nom. 3000 m s.l.m.
max.3 6000 m s.l.m.

Derating percentuale della 
potenza min. 5% per 1000 m

Derating di temperatura min. 5°C per 1000 m
Tensione ausiliaria nom. 12 .. 48 VDC (non regolato) -
Gamma di tensione di uscita 
ausiliaria 5 .. 58 VDC -

Corrente ausiliaria nom. 5 A -
HMI locale LCD a colori da 1,5" + 4 pulsanti Indicazione a LED
HMI remoto PowerCMC
Connettività Modbus/RTU + Mini USB

Segnalazione e controllo Due relè di allarme (configurabili), ON/OFF remoto, sensore di temperatura 
della batteria

Classe di protezione Categoria III/ 61010-1, IEC 62368-1 (Ed. 3)
Classe di protezione contro 
gli intrusioni3 IP 20

Emissione di rumore irradiato Classe B
Emissione di rumore condotto Classe B
Larghezza x altezza x 
profondità 54 x 115 x 131,2 mm

Peso 500 g 470 g
Certificazioni (CB, UL, UR) IEC/EN/UL/CSA 61010-1, 61010-2-201, 62368-1 (Ed.3)
Progettato per soddisfare IEC 62477-1, IEC61204-1, EN60204-1, UL508
1Funzionamento su rete | 2 Telcordia SR-332 Issue 4 | 3 Non approvato UL | 4 48 VDC | 5 100% Pout_nom, funzionamento normale | 6 48 VDC, 0% Pout_nom, funzionamento normale

  Se non diversamente indicato, tutti i valori si intendono in posizione di montaggio normale, a pieno carico e con tensione d'ingresso ed uscita nominale, temperatura ambiente di 25 °C 
e dopo 5 minuti dall'avviamento.

Specifiche tecniche
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Componenti aggiuntivi e accessori
Sensore di temperatura
Sensore di temperatura opzionale per il monitoraggio della batteria e la sua ricarica a temperatura compensata.

ACC-DUSH-DTX01-0X
Sensore NTC da 10 kOhm, con connettore a spina, lunghezza cavo 1 m

ACC-DUSH-DTX02-0X
Sensore NTC da 10 kOhm, con connettore a spina, lunghezza cavo 2 m

Moduli buffer DBM
Per assicurare il tempo di funzionamento e l'affidabilità del processo nei sistemi a bassa tensione a 24 V, i moduli buffer DBM aumentano il 
tempo di attesa o forniscono una riserva per i carichi di punta.

DBM20
Modulo buffer, Ingresso/uscita 20 A, condensatori elettrolitici, segnalazione e controllo, 
morsetti a vite

DBM20/E
Modulo buffer, ingresso/uscita 20A, condensatori elettrolitici, segnalazione e controllo, 
morsettiere a molla

www.emea.lambda.tdk.com/it/products/dbm20

Convertitore DDA DC/DC
Convertitori di riduzione non isolato per la creazione di tensioni supplementari del bus DC da una singola fonte di ingresso DC.

DDA250N
Uscita singola 20 A a 3,3 .. 15 V, ingresso 9 .. 53 V, LED DC OK, terminali a vite

DDA325N
Doppia uscita 14 A a 3,3 .. 24 V e 8 A a -3,3 .. -24 V, ingresso 9 .. 40 V, LED DC OK, 
terminali a vite

DDA500N
Doppia uscita 2x20 A a 3,3 .. 15 V, ingresso 9 .. 53 V, LED DC OK, terminali a vite

www.emea.lambda.tdk.com/it/products/dda

Alimentatori DRB
Alimentatori monofase o trifase con dimensioni compatte e risparmio energetico.

DRB480-24-1
Alimentazione, ingresso 100  .. 240 VAC, uscita 24 VDC/20 A, DC-OK, terminali a vite

DRB480-48-1
Alimentazione, ingresso 100  .. 240 VAC, uscita 48 VDC/10 A, DC-OK, terminali a vite

www.emea.lambda.tdk.com/it/products/drb
DRB480-24-3-XX
Alimentazione, ingresso 3x400 . 500 VAC, uscita 24 VDC/20 A, DC-OK, INHIBIT, terminali a 
vite o push-in

DRB480-48-3-XX
Alimentazione, ingresso 3x400 . 500 VAC, uscita 48 VDC/10 A, DC-OK, INHIBIT, terminali a 
vite o push-in

www.emea.lambda.tdk.com/de-en/landing/drb-3-phase

DRB960-48-3-XX
Alimentazione, ingresso 3x400 . 500 VAC, uscita 48 VDC/10 A, DC-OK, INHIBIT, terminali a 
vite o push-in

www.emea.lambda.tdk.com/de-en/landing/drb-3-phase

PowerCMC
Software del centro di controllo e monitoraggio via Modbus/RTU e USB.

www.emea.lambda.tdk.com/it/technical-centre/software-tools

www.emea.lambda.tdk.com/dush-series 
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TDK-Lambda EMEA - www.emea.lambda.tdk.com

TDK-Lambda France SAS TDK-Lambda Americas

TDK Electronics do Brasil Ltda

Tel: +33 1 60 12 71 65
tlf.fr-powersolutions@tdk.com
www.emea.lambda.tdk.com/fr

Tel: +55 11 3289-9599
sales.br@tdk-electronics.tdk.com
www.tdk-electronics.tdk.com/en

Tel:  +1 800-LAMBDA-4 or 1-800-526-2324
tla.powersolutions@tdk.com
www.us.lambda.tdk.com

Italy Sales Office
Tel +39 02 61 29 38 63
tlf.it-powersolutions@tdk.com
www.emea.lambda.tdk.com/it

Netherlands
tlf.nl-powersolutions@tdk.com
www.emea.lambda.tdk.com/nl

TDK-Lambda Europe GmbH
Tel: +49 7841 666 0
tlg.powersolutions@tdk.com
www.emea.lambda.tdk.com/de

Austria Sales Office 
Tel: +43 2256 655 84
tlg.at-powersolutions@tdk.com
www.emea.lambda.tdk.com/at

Switzerland Sales Office
Tel: +41 44 850 53 53
tlg.ch-powersolutions@tdk.com
www.emea.lambda.tdk.com/ch

TDK-Lambda Europe GmbH
Tel: Tel. +45 3222 8086
tlg.dk-powersolutions@tdk.com   
www.emea.lambda.tdk.com/dk

TDK-Lambda UK Ltd.
Tel: +44 (0) 12 71 85 66 66
tlu.powersolutions@tdk.com
www.emea.lambda.tdk.com/uk

TDK-Lambda Ltd.
Tel: +9 723 902 4333
tli.powersolutions@tdk.com
www.emea.lambda.tdk.com/il-en

TDK-Lambda Corporation
Tel: +81-3-6778-1113
www.jp.lambda.tdk.com

TDK-Lambda Singapore Pte Ltd.
Tel: +65 6251 7211
tls.marketing@tdk.com
www.sg.lambda.tdk.com

TDK-Lambda (China) Electronics Co. Ltd.
Tel: +86 21 6485-0777
tlc.powersolutions@tdk.com
www.lambda.tdk.com.cn

TDK India Private Limited, Power Supply Division
Tel:   +91 80 4039-0660
mathew.philip@tdk.com
www.sg.lambda.tdk.com

Distribuzione locale

Il nostro team di esperti sarà lieto di aiutarvi 
a trovare l'alimentatore migliore per la vostra 
applicazione.


